TUOTELEHTI 1

S LAPP

EPIC® SENSORS T-B-OK / W-B-OK

Kierteellinen lampétila-anturi ilman kaulaputkea

Ominaisuudet

e standardin DIN 43772 form 2 mukaan

e tyypillinen mittauslampétila-alue *) -40...+250 °C

e anturina Pt100 tai termoelementti

* suojataskumateriaali sovelluksen mukaan

e Pt100, tarkkuusluokka A vakiotoimituksena

e termoelementti, tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena

e vaihdettava sisdelementti

e Ml-kaapelirakenteinen sisaelementti
e asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
* saatavana ATEX- ja IECEx-hyvaksyttyina Ex db- ja Ex i

-versioina

e 3D step malli saatavilla pyydettaessa.

Tyypillisiad sovelluksia

* energia- ja voimalaitostekniikka

e prosessiteollisuus

e kemianteollisuus

e koneen- ja laivanrakennus
* tehdastekniikka.

Tekniset tiedot

*) Materiaalit

AISI 316L, suurin lampétila +250 °C, hetkellisesti +300 °C

Kierre

Vakiotoimituksena: G, R ja NPT-kierteet, muut kierteet pyydettaessa

Toleranssit Pt100
(IEC 60751)

AA toleranssi +0.1 +0.0017 x t, kayttolampatila -50...+250 °C
A toleranssi £0.15 +0.002 x t, kdyttolampatila -100...+450 °C
B toleranssi +0.3 +0.005 x t, kaytt6lampatila -196...+600 °C

B 1/3 DIN, 0.1 °C +0.5%, B 1/10 DIN 0.03 °C +0.5%, kayttolampétila -196...+250 °C

Toleranssit termoelementti
(IEC 60584)

Tyyppi J toleranssi luokka 1 =-40...375 °C +1,5 °C, 375...750 °C +0,004 x t
Tyypit K ja N toleranssi luokka 1 =-40...375 °C +1,5 °C, 375...1000 °C +0,004 x t

*) Mittauslampétila-alue Pt100

-40...+250 °C, laajempi lampétila-alue mahdollinen pyydettdessa

*) Mittauslampdtila-alue
termoelementti

-40...+250 °C, laajempi lampétila-alue mahdollinen pyydettdessa

Hyvaksynnat

ATEX, IECEx

Laatusertifikaatti

IS0 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018, my6ntéja DNV

Kotelointiluokka

IP65, korkeampi kotelointiluokka pyydettdessa
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Pt100 liitdnnat

1x Pt100, luokka A, 3-johdin,
litanta standardien EN 60751 mukaan
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1x Pt100, luokka A, 4-johdin,
litanta standardien EN 60751 mukaan
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2x Pt100, luokka A, 4-johdin,
litanta standardien EN 60751 mukaan

Pun.
Pun.

Valk.
Valk.
Sin.
Sin.

@O0

Kel.
Kel. )

Termoelementtiliitannat

TE, tyyppi J, luokka 1,
standardin EN 60584-1

TE, tyyppi K, luokka 1,
standardin EN 60584-1

@ NiCr vih.

—  °
@ Ni Valk.

TE, tyyppi N, luokka 1,
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Piirros

litdntarasia D/H

kannen sarana

kannen
ikalukko

(kaikki saatavilla)

@0D

suojatasku

Tuotetyypin koodiavain

Esimerkki: W —B—9K—D/H— 100 — G%" —

liitdntdrasia EXD
(ATEX yhteensopiva)

M24x1,5

\kierre

(kaikki saatavilla)

suojatasku

AA A A A

w = Pt100 vastusanturi

2xXW =2 x Pt100 vastusanturi

T = termoelementti

2XT =2 x termoelementti

B = kierreliitdnta (vakio koodissa)

6,9, 11 = suojataskun ulkohalkaisija (30OD) [mm]
muut halkaisijat pyydettdessa

K = ei kaulaputkea (vakio koodissa)

B = liitdntarasia B

D/H = liitantarasia kannen pikalukituksella

D/H/D = liitdntarasia kannen pikalukituksella
ja kahdella kaapelilapiviennilla

D/W/H = korkea liitdntérasia kannen pikalukituksella

D/W/H/D = korkea liitdntdrasia kannen pikalukituksella
ja kahdella kaapelildpiviennilla

kytkentdapiste
(potentiaalintasaus)

(estaa kannen putoamisen)

4—A—TR—X
A A A A

EXD = ATEX-yhteensopiva liitantarasia

HST = haponkestava liitantarasia

N = liitdntarasia N

100 = pituus, L [mm]

G = kierrekoko (kaikki saatavilla, myds NPT)

4,32 = Pt100 johdinluku

K, N,)J = termoelementtityyppi

A, B = Pt100 tarkkuusluokka,
(tarkkuusluokka A vakiotoimituksena)

1,23 = termoelementti tarkkuusluokka,
(tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena)

TR = vapaat johtimet lahettimelle

CB = keraaminen kytkentdpala

EXI = Ex i -sertifioitu anturi

X = lisdtietoja tekstirivilla
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